
ＥＡ６１８ＡＴ－３～－１０ＥＡ６１８ＡＴ－３～－１０ＥＡ６１８ＡＴ－３～－１０ＥＡ６１８ＡＴ－３～－１０
（１／４”インヘックス ソケット）

  ○ 差込角  1/4”

対辺 D L 重量(g)
ＡＴ－３ＡＴ－３ＡＴ－３ＡＴ－３ 3 12 25 9
ＡＴ－４ＡＴ－４ＡＴ－４ＡＴ－４ 4 12 25 9
ＡＴ－５ＡＴ－５ＡＴ－５ＡＴ－５ 5 12 25 10
ＡＴ－６ＡＴ－６ＡＴ－６ＡＴ－６ 6 12 25 12
ＡＴ－７ＡＴ－７ＡＴ－７ＡＴ－７ 7 13.1 25 12
ＡＴ－８ＡＴ－８ＡＴ－８ＡＴ－８ 8 13.1 25 14
ＡＴ－１０ＡＴ－１０ＡＴ－１０ＡＴ－１０ 10 13.1 25 17

（mm)


