
ＥＡ６１８ＢＲ－１０１～－１１４ＥＡ６１８ＢＲ－１０１～－１１４ＥＡ６１８ＢＲ－１０１～－１１４ＥＡ６１８ＢＲ－１０１～－１１４
（３／８”ディープ ソケット）

  ○ 差込角  3/8”
  ○ １２ポイント

対辺 Ｄ１ Ｄ２ Ｌ 重量(g)
ＢＲ－１０１ＢＲ－１０１ＢＲ－１０１ＢＲ－１０１ 1/4" 9.9 17.3 7 55 45
ＢＲ－１０２ＢＲ－１０２ＢＲ－１０２ＢＲ－１０２ 5/16" 12 17.3 9 55 45
ＢＲ－１０３ＢＲ－１０３ＢＲ－１０３ＢＲ－１０３ 11/32" 12.3 17.3 10 55 46
ＢＲ－１０４ＢＲ－１０４ＢＲ－１０４ＢＲ－１０４ 3/8" 14 17.3 11 55 49
ＢＲ－１０５ＢＲ－１０５ＢＲ－１０５ＢＲ－１０５ 7/16" 16 17.3 12 55 55
ＢＲ－１０６ＢＲ－１０６ＢＲ－１０６ＢＲ－１０６ 1/2" 18 17 14 55 57
ＢＲ－１０７ＢＲ－１０７ＢＲ－１０７ＢＲ－１０７ 9/16" 20 18 16 55 68
ＢＲ－１０８ＢＲ－１０８ＢＲ－１０８ＢＲ－１０８ 19/32" 21 20 16 55 78
ＢＲ－１０９ＢＲ－１０９ＢＲ－１０９ＢＲ－１０９ 5/8" 22 20 17 55 79
ＢＲ－１１０ＢＲ－１１０ＢＲ－１１０ＢＲ－１１０ 11/16" 23.5 22 18 55 96
ＢＲ－１１１ＢＲ－１１１ＢＲ－１１１ＢＲ－１１１ 3/4" 25 24 20 55 102
ＢＲ－１１２ＢＲ－１１２ＢＲ－１１２ＢＲ－１１２ 13/16" 27 26 22 65 140
ＢＲ－１１３ＢＲ－１１３ＢＲ－１１３ＢＲ－１１３ 7/8" 29 28 23 65 166
ＢＲ－１１４ＢＲ－１１４ＢＲ－１１４ＢＲ－１１４ 15/16" 31 30 25 65 193

（mm)


