
ＥＡ６１８ＢＲ－６～－２７ＥＡ６１８ＢＲ－６～－２７ＥＡ６１８ＢＲ－６～－２７ＥＡ６１８ＢＲ－６～－２７
（３／８”ディープ ソケット）

  ○ 差込角  3/8”
  ○ １２ポイント

対辺 Ｄ１ Ｄ２ Ｌ 重量(g)
ＢＲ－６ＢＲ－６ＢＲ－６ＢＲ－６ 6 9.9 17.3 7 55 45
ＢＲ－７ＢＲ－７ＢＲ－７ＢＲ－７ 7 10.6 17.3 8 55 44
ＢＲ－８ＢＲ－８ＢＲ－８ＢＲ－８ 8 12 17.3 9 55 45
ＢＲ－９ＢＲ－９ＢＲ－９ＢＲ－９ 9 13 17.3 10 55 47
ＢＲ－１０ＢＲ－１０ＢＲ－１０ＢＲ－１０ 10 14.5 17.3 11 55 52
ＢＲ－１１ＢＲ－１１ＢＲ－１１ＢＲ－１１ 11 16 17.3 12 55 55
ＢＲ－１２ＢＲ－１２ＢＲ－１２ＢＲ－１２ 12 16.8 17.2 13 55 58
ＢＲ－１３ＢＲ－１３ＢＲ－１３ＢＲ－１３ 13 18 17 14 55 57
ＢＲ－１４ＢＲ－１４ＢＲ－１４ＢＲ－１４ 14 20 18 16 55 68
ＢＲ－１５ＢＲ－１５ＢＲ－１５ＢＲ－１５ 15 21 20 16 55 78
ＢＲ－１６ＢＲ－１６ＢＲ－１６ＢＲ－１６ 16 22 20 17 55 79
ＢＲ－１７ＢＲ－１７ＢＲ－１７ＢＲ－１７ 17 23.5 22 18 55 96
ＢＲ－１８ＢＲ－１８ＢＲ－１８ＢＲ－１８ 18 24.5 23 19 55 96
ＢＲ－１９ＢＲ－１９ＢＲ－１９ＢＲ－１９ 19 25 24 20 55 102
ＢＲ－２０ＢＲ－２０ＢＲ－２０ＢＲ－２０ 20 26 25 21 65 129
ＢＲ－２１ＢＲ－２１ＢＲ－２１ＢＲ－２１ 21 27 26 22 65 140
ＢＲ－２２ＢＲ－２２ＢＲ－２２ＢＲ－２２ 22 29 28 23 65 166
ＢＲ－２３ＢＲ－２３ＢＲ－２３ＢＲ－２３ 23 30 29 24 65 185
ＢＲ－２４ＢＲ－２４ＢＲ－２４ＢＲ－２４ 24 31 30 25 65 193
ＢＲ－２７ＢＲ－２７ＢＲ－２７ＢＲ－２７ 27 35 32.5 28 65 250

（mm)


