
EA618BU-8～32　　(3/8")クロウフットレンチ

品番 対辺 B b H h Ｌ(全長) 重量（g）

EA618BU-8 8 31.6 21

EA618BU-9 9 31.4

EA618BU-10 10 31.2

EA618BU-12 12 33.7

EA618BU-13 13 32.7

EA618BU-14 14 32.6

取扱中止 EA618BU-15 15 37.5 30

EA618BU-16 16 37.4 29

EA618BU-17 17 37.4 27

EA618BU-19 19 42.6 42

EA618BU-21 21 41.6 40

EA618BU-22 22 46 48

EA618BU-24 24 44 45

取扱中止 EA618BU-26 26 50 80

EA618BU-27 27 50 70

EA618BU-29 29 51

EA618BU-30 30 51

EA618BU-32 32 50 72

単位（mm)
●差込角…3/8"
●材質…クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ）
●通常のスパナやレンチが届かない入り組んだ
　 場所でも、角度を活かして作業を行うことが出来ます。
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※エクステンション
バーと組み合わせた
使用例



エクステンション
バーと組み合わせた


