
ＥＡ６１８ＢＶ－５～－２４
（３／８” ソケット）

  ○ 差込角  3/8”
  ○ １２ポイント

対辺 Ｄ１ Ｄ２ Ｌ 重量(g)
廃番 ＥＡ６１８ＢＶ－５ 5 8.3 17.3 5 26 20
廃番 ＥＡ６１８ＢＶ－５．５ 5.5 8.9 17.3 5.5 26 20
廃番 ＥＡ６１８ＢＶ－６ 6 9.9 17.3 6 26 20

ＥＡ６１８ＢＶ－７ 7 10.8 17.3 6.5 26 20
ＥＡ６１８ＢＶ－８ 8 12 17.3 7 26 22
ＥＡ６１８ＢＶ－９ 9 13.3 17.3 7.5 26 23
ＥＡ６１８ＢＶ－１０ 10 14.5 17.3 8 26 24
ＥＡ６１８ＢＶ－１１ 11 15.8 17.3 8.5 26 25
ＥＡ６１８ＢＶ－１２ 12 16.8 17.3 9 26 25
ＥＡ６１８ＢＶ－１３ 13 18 17 9.5 26 24
ＥＡ６１８ＢＶ－１４ 14 19.5 18.5 11 27 31
ＥＡ６１８ＢＶ－１５ 15 20.8 19.5 11.5 28 39
ＥＡ６１８ＢＶ－１６ 16 22 20 12 28 42
ＥＡ６１８ＢＶ－１７ 17 23.3 21.5 12.5 29 51
ＥＡ６１８ＢＶ－１８ 18 24.5 22.5 13 30 51
ＥＡ６１８ＢＶ－１９ 19 25.8 23.5 13.5 30 63
ＥＡ６１８ＢＶ－２０ 20 27 24.5 14 31 75
ＥＡ６１８ＢＶ－２１ 21 28 26 14.5 32 77
ＥＡ６１８ＢＶ－２２ 22 29.5 26.5 15 32 82
ＥＡ６１８ＢＶ－２３ 23 30.8 27.5 15.5 33 95
ＥＡ６１８ＢＶ－２４ 24 32 28.5 16 34 102

（mm)


