
ＥＡ６１８ＣＴ－４～－１９
（１／２” インヘックスビットソケット）

  ○ 差込角  1/2”

対辺 D L 重量(g)
ＣＴ－４ 4 22 50 61
ＣＴ－５ 5 22 50 62
ＣＴ－６ 6 22 50 64
ＣＴ－７ 7 22 50 65
ＣＴ－８ 8 22 50 66
ＣＴ－１０ 10 22 50 75
ＣＴ－１２ 12 23 50 105
ＣＴ－１４ 14 24 50 120
ＣＴ－１７ 17 24 50 150
ＣＴ－１９ 19 26 50 200

（mm)


