
EA618JL-5.5 ～ -24　(3/8")ディープソケット          

品番 S(ｻｲｽﾞ） D1 D2 L1 L(全長） d 重量 (g）

EA618JL-5.5 5.5 8.8 4
EA618JL-6 6 9.3 4.5
EA618JL-7 7 10.7 5
EA618JL-8 8 11.7

廃番 EA618JL-9 9 12.6
EA618JL-10 10 14.7 8
EA618JL-11 11 16 9
EA618JL-12 12 18 50
EA618JL-13 13 19 70
EA618JL-14 14 20 18 80

廃番 EA618JL-15 15 21 19 95
EA618JL-16 16 22 110
EA618JL-17 17 24 120
EA618JL-18 18 25 15 145
EA618JL-19 19 26 16 160
EA618JL-21 21 29 23 175
EA618JL-22 22 30 24 195

廃番 EA618JL-23 23 31
EA618JL-24 24 32 17

単位：（mm）
●6ポイント
●差込角…3/8”
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