
EA618MK-27～100　(1")ソケット          

品番 S(ｻｲｽﾞ） D1 D2 L1 L(全長） d 重量 (kg）

EA618MK-27 27 40 46 19 60 22 0.4
EA618MK-30 30 44 48 0.5
EA618MK-32 32 50 50
EA618MK-35 35 52 23
EA618MK-36 36 54 24
EA618MK-38 38 55 25 68 0.7
EA618MK-41 41 60 27 70 0.8
EA618MK-45 46 66 34 79 0.9
EA618MK-50 50 72 35 82 38 1
EA618MK-54 54 78
EA618MK-55 55 80
EA618MK-58 58 83 38 89 1.5
EA618MK-60 60 85 40 91 1.6
EA618MK-63 63 89 63 1.9
EA618MK-65 65 90 65 1.8
EA618MK-67 67 93 49 100 67 2
EA618MK-70 70 97 70 2.2
EA618MK-71 71 98 71 2.3
EA618MK-75 75 103 75 2.7
EA618MK-77 77 106 77 2.8
EA618MK-80 80 110 56 115 80 3.1
EA618MK-85 85 117 61 120 85 3.7
EA618MK-90 90 120 63 125 90 3.8
EA618MK-95 95 126 67 130 95 4.3
EA618MK-100 100 132 71 135 100 4.6

単位：（mm）
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