
EA618RL-8～36　(1/2")ソケット          

品番 S(ｻｲｽﾞ） D1 D2 Ｈ L L2 重量 (g）
EA618RL-8 8 12 29
EA618RL-9 9 13.5 30
EA618RL-10 10 14.5 38
EA618RL-11 11 16 6 29 13 41
EA618RL-12 12 17 44
EA618RL-13 13 18.5 45
EA618RL-14 14 20 49
EA618RL-15 15 21 50
EA618RL-16 16 22.5 9 33 17 55
EA618RL-17 17 24 61
EA618RL-18 18 25 23 69
EA618RL-19 19 26 24 10.5 34.5 18.5 75
EA618RL-20 20 27.5 25 11 35 19 83
EA618RL-21 21 28.5 26 91
EA618RL-22 22 30 27 104
EA618RL-23 23 31 27.5 108
EA618RL-24 24 32.5 28.5 117
EA618RL-25 25 34 30.5 13 37 21 140
EA618RL-26 26 35 31.5 14 38 22 149
EA618RL-27 27 36.5 33 15 39 23 171
EA618RL-28 28 38 34.5 16 40 24 190
EA618RL-29 29 39 35.5 41 25 206
EA618RL-30 30 40 36 42 26 214
EA618RL-31 31 42 37.5 248
EA618RL-32 32 43 38.5 256
EA618RL-33 33 44 40 278
EA618RL-34 34 45 41 286
EA618RL-35 35 46 41.5 297
EA618RL-36 36 47 42.5 305

単位：（mm）

●差込角…1/2”
●12ポイント
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