
[ ステンレス製　]　二重リング

線径
（mm)

内径
（mm)

破断荷重
（kg)

参考使用
荷重（kg)

1000個の
重量（g)

入り数

1.0 15 6.6 0.9 600
1.0 20 4.4 0.6 800
1.2 22 8.0 1.0 1275
1.2 28 2.9 0.4 1595

◆材質…ステンレス(SUS304）
　　研磨仕上

◆線形状…丸

EA638DP-28B

10個

品　　番

EA638DP-15B
EA638DP-20B
EA638DP-22B


