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WK-Ringschrauben - C15
Galv. verzinkt
Werkstoff:  C15  
Prägung: WK / Abmessung / WLL / C15 / CE / Charge 

   

WK-Eye bolts - C15 
Galvanized
Material: C15  
Stamping: WK / size / WLL / C15 / CE / charge

Artikel-Nr.
WLL in 

geradem 
Zug d1 d2 d3 d4 h k l

Gewicht per 
100 Stk.

Stück pro 
VPE

Article- 
No.

WLL in 
straight pull

Weight per 
100 pcs.

Units per 
bag

[ t ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ kg ]

66000061  0,08  M 6  20    36    20    36  8    13,0    5   50  

66000081  0,14    M 8  20    36    20    36  8    13,0    6   50  

66000101  0,23    M 10  25    45    25    45  10    17,0    11   50  

66000121  0,34    M 12  30    54    30    53  12    20,5    18   25  

66000161  0,70    M 16  35    63    35    62  14    27,0    28   25  

66000201  1,20    M 20  40    72    40    71  16    30,0    45   10  

66000241  1,80    M 24  50    90    50    90  20    36,0    87   1  

66000301  3,20    M 30  65    108    60    109  24    45,0    166   1  

66000361  4,60    M 36  75    126    70    128  28    54,0    265   1  

66000421  6,30    M 42  85    144    80    147  32    63,0    403   1  

66000481  8,60    M 48  100    166    90    168  38    78,0    638   1  

Galv. verzinkt  Galvanized

WLL = Tragfähigkeit (ca.t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)
     
Die auf den Artikeln angegebene Tragkraft WLL darf nicht überschritten werden. 

WK-Ringmuttern - C15
Galv. verzinkt
Werkstoff:  C15  
Prägung: WK / Abmessung / WLL / C15 / CE / Charge 

  

   

WK-Eye nuts - C15 
Galvanized
Material: C15  
Stamping: WK / size / WLL / C15 / CE / charge

WLL = approx. working load limit (t); VPE = packing unit (pcs)

The load bearing capacity WLL indicated on the parts, must not be passed.

Artikel-Nr.
WLL in 

geradem 
Zug d1 d2 d3 d4 h k

Gewicht per 
100 Stk.

Stück pro 
VPE

Article- 
No.

WLL in 
straight pull

Weight per 
100 pcs.

Units per 
bag

[ t ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ kg ]

67000061  0,08    M 6  20    36    20    36  8    4,8   50  

67000081  0,14    M 8  20    36    20    36  8    5,0   50  

67000101  0,23    M 10  25    45    25    45  10    9,0   50  

67000121  0,34    M 12  30    54    30    53  12    16,0   25  

67000161  0,70    M 16  35    63    35    62  14    24,0   25  

67000201  1,20    M 20  40    72    40    71  16    36,0   10  

67000241  1,80    M 24  50    90    50    90  20    72,0   1  

67000301  3,20    M 30  65    108    60    109  24    132,0   1  

67000361  4,60    M 36  75    126    70    128  28    208,0   1  
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Galv. verzinkt  Galvanized
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