
SK-270WPオプションセンサ　仕様・精度・その他

No.8079-01　標準センサ　S270WP-01　 No.8079-04　中心温度測定センサ　S270WP-04　

No.8079-02　中心温度測定センサ　S270WP-02　 No.8079-05　中心温度測定センサ　S270WP-05　

No.8079-03　揚げ油測定センサ　S270WP-03

－40.0 ～－10.0℃　　±1.5℃
－9.9 ～ 105.0℃　　±0.5℃
105.1 ～ 150.0℃　　±0.7℃
150.1 ～ 199.9℃　　±1.0℃
200.0 ～ 250.0℃　　±1.5℃

φ2×L45mm
+φ3×L55mm

SUS316

約 123ｇ

φ2×L150mm

約 123ｇ

－40.0 ～ 250.0℃

先丸
サーミスタ

JIS C 0920 IPX7 に準拠　※指示計接続時

φ3×L400mm

φ15×L120mm
約 0.7m
SUS304
SUS303
PVC

約 130ｇ
試験成績書　1枚、　取扱説明書　1部

φ3×L200mm

約 126ｇ

φ3×L100mm

約 123ｇ

測定範囲
測定精度
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コ ー ド

先トガリ 先トガリセンサ形状
温度センサ
防　水　性

質　　量
付 属 品

寸　

法

材　

質

※SK-250WPⅡシリーズとセンサの互換性はありません。
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