
テストリード スロット付き オートパワーオフ機能（解除可能）

保護カバーの裏面にテストリードを収納する
スロットが付いてます。使わないと時に便利。

● 1999カウント表示

● 電池チェック機能

こんな機能を搭載しています

● ダイオードテスト機能

● データホールド機能

● 導通チェック機能

● バックライト機能

テストリード別売品 AX-KO6245 標準価格（税抜）￥1,000

製品ニュース

AD-5529A 標準価格 ￥2,700 （税抜）

デジタルマルチメーター

1) 別売品のテストリード AX-KO6245 は､付属品のテストリードと形状等が異なりますが､機能に支障はありません。
2) 本製品AD-5529Aには、AD-5529用のテストリード AX-KO2694 を使用することはできません。

電源を切り忘れても､15分間操作がない場合に
自動的に電源をシャットオフします。

 仕 様 AD-5529A
 表示  1999 カウント液晶表示

 測定項目
 直流電圧､交流電圧､直流電流､抵抗､導通チェック、ダイオードチェック、
 電池チェック

 直流電圧  200m/2000m/20/200/600V　*±（0.5%rdg＋2dgts）

 交流電圧  200/600V　*±（1.2%rdg＋3dgts）

 直流電流  200μ/200m/10A　*±（1.0%rdg＋2dgts）

 抵抗  200/2000/20k/200k/20MΩ　*±（0.8%rdg＋2dgts）

 ダイオードチェック  ダイオードの順方向電圧を測定

 導通チェック  約10Ω以下でアラーム（ブザー）音が鳴動

 電池チェック  1.5V/9V/12V

 最大入力電圧  DCV　600VDC/ACpeak、ACV　600Vrms

 最大入力電流  200mA（μA･mA レンジ）、10A（10A レンジ）

 入力インピーダンス  約10MΩ以上（直流電圧レンジ）

 サンプリングレート  2～3回/秒

 ヒューズ
 0.2A/250V（φ5×20mm） セラミック速断ヒューズ 1本
 10A/250V（φ5×20mm）  セラミック速断ヒューズ 1本

一般仕様  

 電源 /電池寿命  単4形乾電池 2個 /約150時間（アルカリ電池使用、バックライト未使用時）

 仕様保証温湿度範囲  18～28℃、75%RH以下（結露なきこと）

 最大動作温湿度範囲
 0～30℃､75％RH以下（結露なきこと）
 30～40℃､50％RH以下（結露なきこと）

 寸法 /質量  77（W）×134（H）×47（D）mm /約206g（保護カバー、電池含む）

 付属品  テストリード､電池（モニタ用）､保護カバー、取扱説明書

 JANコード  4981046 162104

 測定レンジ
 *最高確度
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