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※ポケットのサイズによっては入らないも場合もございます
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作業着のペンポケットにも入る薄型デザイン※

横からも見えるLED

音でファンクションお知らせ ＆ 電池消耗チェック

ラクラク電池交換 & 無くさない電池ふた

誤動作と電池消耗減少させるON/OFFスイッチ付き

手袋でもスライドしやすい大きなスイッチ



低圧用検電器 KD3

本  社 
03-3253-4871（代） 

大阪営業所 
06-6631-7361（代）

〒101-0021
東京都千代田区外神田2-4-4 電波ビル

〒556-0003 
大阪市浪速区恵美須西2-7-2 

三和製品についてのお問い合せは
受付時間 
9:30～12:00  13:00～17:00 
(土日祭日を除く)

フリーダイヤル 0120-51-3930

http://www.sanwa-meter.co.jp

詳しくは弊社代理店にお問い合わせ下さい。

※ポケットのサイズによっては入らないも場合もございます

KD3
使い勝手を追求したAC低圧用検電器

本製品は1年保証となります。

■交流電圧は赤・緑色LED点滅とブザー音で検知
■検知方法は、LOW-充電部や裸線用/ HIGH-被覆電線用の
切り替え式
■スリムボディで持ちやすいペン型デザイン
■電源ON時は、緑色LEDが常時点灯する安全設計
■独自の使いやすい電池ボックスで電池交換もスムーズ。電池
ふたをなくす心配もありません。

使用電圧範囲
対象電線
動作チェック
絶縁耐力
動作表示

使用温度範囲
電源
寸法･質量

AC80～600V　50/60Hz共用
裸線・被覆線
検知子から全回路試験（被覆動作設定部を除く）
AC2000V　1分間（検知子～握り部）
断続音光　音量：50㎝離れた位置で50dB 以上
光量：8000lxの明るさで確認可能
－10℃～45℃
LR44（アルカリ電池）1.5V×2
134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g

薄いペン型デザイン
薄型デザインで作業着のペンポケットにも入リます。※

ラクラク電池交換 &
                      一体化した電池ふた
電池ふたを開ければポロ
ポロっと電池が取り出せ
て、交換時も電池ボックス
に入れるだけ。電池ふたは
落下防止構造で、落とした
り、紛失したりしません。

音で感度切替お知らせ ＆
                         電池消耗チェック

ピピッ

検知切替確認音は、
HIGH(裸線用)で「ピピッ」、
LOW(被覆線用)で「ピッ」｡
また、検知切替確認音はスイッチを動
かす度に電池消耗チェックを同時に行
います。

側面からも見えるLED
奥まった部分などの測定でも、スケルトンボディで側
面からもLEDを確認することができます｡

操作しやすい大型のスライドスイッチON/OFFスイッチ付き
待機時の誤動作や電池の消耗を
防ぎます。
また、緑色LEDでON/OFFも確
認できます。

作業手袋をはめていても、大
型のためとても動かしやすく
なっています。

ポケット挿入部の厚みは約11.2mm


