
EA709BC-1、-2、-3　アナログ絶縁抵抗計（3レンジ）

●LED照明メーター、LEDライト付きテストリード
   で暗所の作業効率アップ。
●コンクリート上1mからの落下に耐える
   耐衝撃設計。

品番
交流電圧

精度
定格電圧
定格抵抗

目盛

EA709BC-1
0～150V

25/50/125V
20MΩ

フルスケールの±5%

EA709BC-2

50/125/250V

EA709BC-3

125/250/500V
100MΩ

0～600V

現場重視の設計

特長
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共通仕様

※5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき

0.1～50MΩ

（表示値の±5%）

第2有効測定範囲
0.005～0.02MΩ

10～20MΩ
（表示値の±10%）

サイズ/重量
付属品

光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、
放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能

単3電池×4本（LR6付属）
20時間（測定端子間を開放して測定時）

0.1～50MΩ

（表示値の±5%）

25V：20MΩ 、50V：20MΩ 、125V：20MΩ

0.01～0.1MΩ
50～100MΩ

（表示値の±10%）
0.01～0.1MΩ
50～100MΩ

（表示値の±10%）

（絶縁抵抗レンジは10秒間）

AC 600V

測定範囲（精度）

AC 150V

AC 600V

（絶縁抵抗レンジは10秒間）

第1有効測定範囲
0.02～10MΩ

（表示値の±5%）

100MΩ

152(W)×92(H)×40(D)mm、420g（電池、テストリード含まず）
テストリード×1、携帯用ケース×1、

（絶縁抵抗レンジは10秒間）

（精度：指示値の±5%）

測定可能回数 1000回※
連続使用時間

電源

機能

品番 有効最大表示値 外部印加電圧保護

絶縁抵抗

EA709BC-1

EA709BC-2

EA709BC-3

20MΩ

100MΩ

携帯ケース付
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