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　　　  　        このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。    
　　　  　ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

　　● 機能/適用
　　測定ホイールは、直線と曲線を計測できる様に設計されています。測定ホイールは、最大9999.9mまでの
　　距離を正確に測定します。 移動ポインターは、正確な開始位置と終了位置を示します。
　　折り畳み式のデザインとケースで持ち運びが容易です。

　　● 仕様
　　・精度 …±0.1％ ・ホイール半径 … 79.5mm
　　・測定範囲  …0～9999.9m ・サイズ … 190×430 Ｘ 145mm（折りたたみ）
　　・車輪径 … 159mm  100×1040 Ｘ 245mm
　　・ホイール円周 … 500mm ・重量 … 1.05kg

　　●各部名称

 測定値の削除 　        折りたたみ方法 (3つ折)
    カウンターを０にする時は削除ボタン（６）か           　下図の様にレバー     を押し、折りたたむ。
    レバー（７）を押して下さい。

  壁から壁間の測定
      1. ホイールの後部を壁に当てる。
      2. 測定する壁に向かって真っすぐ動かす。
      3. カウンター（５）の測定値を読み取り、
         測定値に車輪径(159mm)を足す。

　　　 測定精度を上げるために測定中はガイドバーを
　　　 同じ角度で保持して下さい。

  壁から計測地点間の測定
      1. ホイールの後部を壁に当てる。
      2. 測定する地点に向かって真っすぐ動かす。
      3. カウンター（５）の測定値を読み取り、
         測定値にホイールの半径(79.5mm)を足す。

  計測地点から計測地点間の測定
      1. 最初の計測地点にポインター（8）を合わせる。
      2. 測定する地点に向かって真っすぐ動かす。
      3. 測定値を読み取ります。
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改造はしないで下さい。
・本機の寿命を著しく損ねる場合が有ります。
・ご使用者が怪我をする場合が有ります。
・作業工程に支障を来たす場合が有ります。
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