
EA722AA-50、-100、AB-100、-200　棒状温度計

●ｱﾙｺｰﾙ入（赤液）
●直径…φ6mm
●精度…±1℃
●1目盛…1℃
●樹脂ｹｰｽ入
●消えない焼付け目盛

●金属ｹｰｽ（別売）
    適応品番…AA-50、-100：EA722AC-150
                    AB-100、-200：EA722AC-300

22g300mm
－20℃～105℃

0℃～200℃
EA722AB-100
EA722AB-200

全長

153mm

品番 測定範囲 重量
EA722AA-50

11g
EA722AA-100

－20℃～50℃
0℃～100℃

専用樹脂ｹｰｽ

AA-
50 100

AB-
100 200

園芸の温度管理などに

衝撃から守る金属ｹｰｽ

金属ｹｰｽ

金属ｹｰｽの開口部から
温度計の目盛が読めます
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