
1.Bluetooth®対応で専用モジュール・アプリ不要（メモルクのみ）
2.バイブレーション機能でより正確なトルク測定が可能
3.3個所のLEDでトルク値が一目でわかる
4.バッククライトで暗い環境でも作業がしやすい
5.目標トルク範囲を５件登録可能

場所や作業内容に合わせた3つのヘッド 使いやすさにこだわった便利な機能

モンキヘッドと交換ヘッドにラチェットヘッドを加えた3つのヘッドバリエーションで、
工場の生産現場や保全、建設現場から自動車整備まで
様々な作業シーンでトルク管理における安全な作業をご提案いたします。

新モデルの　
デジラチェ、メモルクの
詳細はWebサイトへ

新モデルのデジラチェとメモルクに
「モンキヘッド」と「交換式ヘッド」が追加!

※お客様名を記載した校正
証明書の発行は有償にて
承っております。発行する
場合は、修理・調整が必要
な場合があり、製品をお
預かりしてのお見積りと
なります。

包装内容
本体 ×1
バッテリー ×1
USBケーブル ×1
クイックガイド ×1
校正証明書 ×1

モンキヘッド
No.GEW050-W24

ボルトやナットのトルク管理に最
適なラチェットヘッド。工場や製
造現場での組付けなど、あらゆる
トルク管理が可能。

豊富なバリエーションの交換ヘッ
ドを組み合わせることで、幅広い
作業シーンに対応。
※交換ヘッドは別売です。

ラチェットヘッドでは作業が困難
な場所に対応するモンキヘッド。
ガスや水道管、フランジなどの締
め付け作業に最適。

ラチェットヘッド

モンキヘッド

交換式ヘッド

［モンキヘッド/交換式ヘッド 特長］
●トルク測定値をBluetooth®通信でパソコンやタブレットなどの端末に送信・入力が可能。送受信機、専用アプリ不要でエ
クセルやその他ソフトに入力ができ、ご使用の端末やOSをそのまま利用できます。（メモルクのみ) ●サイドボタンを押す
だけでトルク測定値を端末に送信・入力できます。（メモルクのみ) ●目標トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも目
標トルク値に達したことを伝えるので、より正確なトルク測定が可能になります。（バイブレーション機能はON・OFF切り
替え可能) ●3個所のLEDで、登録した目標トルク範囲に対し、今のトルク値の状態がわかります。(リングLEDはモンキヘッ
ド：GEW/GNW-200品番、交換式ヘッド：GEW/GNW-200/300品番) ●暗い作業環境でもバックライトがディスプレイ
を明るく照らし、トルク値の読み取りが容易にできます。 ●目標トルク範囲を5件登録可能。ボタンを押すだけで、あらかじ
め登録した目標トルク範囲の切り替えができ、複数個所の作業でも、手を止めることなく作業を続けることができます。 ●
パワーセンサー搭載固定グリップで作業姿勢や熟練度にかかわらず、精度の高い測定が可能。 ●国際基準（ISO）をクリア
する本格派トルク測定機能を搭載。 ●環境に配慮した段ボール製パッケージを採用。（専用樹脂ケースは付属しません）

その他
基本機能

・ トルク値の状態を光と音でお知らせ！
・ パワーセンサー搭載固定グリップ
・ 国際基準（ISO）をクリアする測定精度
・ 作業に合わせて複数のモードから選択が可能

トルク管理という“安全”を
すべての人へ

校正証明書（無記名）

交換式ヘッド
No.GNW050-X0912
※交換ヘッドは別売です。

DIGITAL RATCHET
モンキヘッド／交換式ヘッド

課題解決



LINE UP

※digit=最小表示単位　※単位のない寸法はmm　※使用環境温度 0～40℃　※保管環境温度 -20 ～ 60℃

品番

GEW025-W24

￥66,000
5～25N・m

5～24

±3%+1digit

0.1

274

42

47

10

37.3

35

200

370

GEW050-W24

￥64,000
10～50N・m

5～24

±3%+1digit

0.1

274

42

47

10

37.3

35

200

370

GEW100-W36

￥68,000
20～100N・m

10～36

±3%+1digit

0.1

331

42

69

14.5

37.3

35

250

640

GEW200-W36

￥75,000
40～200N・m

10～36

±3%+1digit

0.1

581

42

69

14.5

37.3

35

500

1,130

小売参考価格

トルク測定範囲

適応二面幅

トルク測定精度

最小表示単位

質量（g）

寸法 ： L

寸法 ： A

寸法 ： B

寸法 ： T1

寸法 ： T2

寸法 ： D

寸法 ： R

品番

GEW010-X0912

￥60,000
2～10N・m

9×12

±4%+1digit

0.01

192

42

24.9

21.6

37.3

35

330

GEW025-X0912

￥60,000
5～25N・m

9×12

±3%+1digit

0.1

192

42

24.9

21.6

37.3

35

340

GEW050-X0912

￥58,000
10～50N・m

9×12

±3%+1digit

0.1

243

42

24.9

21.6

37.3

35

430

GEW100-X0912

￥62,000
20～100N・m

9×12

±3%+1digit

0.1

292

42

24.9

21.6

37.3

35

510

GEW100-X1418

￥62,000
20～100N・m

14×18

±3%+1digit

0.1

283

42

32

26.6

37.3

35

570

GEW200-X1418

￥69,000
40～200N・m

14×18

±3%+1digit

0.1

534

42

32

26.6

37.3

35

1,070

GEW300-X1418

￥77,000
60～300N・m

14×18

±3%+1digit

0.1

634

42

32

26.6

37.3

35

1,210

小売参考価格

トルク測定範囲

差込角（X×Y）

トルク測定精度

最小表示単位

質量（g）

寸法 ： L

寸法 ： A

寸法 ： B

寸法 ： T1

寸法 ： T2

寸法 ： D

■  モンキヘッド ■  交換式ヘッド
適応二面幅 最大24mm 適応二面幅 最大36mm 差込角 9×12 差込角 14×18

※digit=最小表示単位　※単位のない寸法はmm　※使用環境温度 0～40℃　※保管環境温度 -20 ～ 60℃

LINE UP

品番

GNW025-W24

￥94,000
5～25N・m

5～24

±3%+1digit

0.1

274

42

47

10

37.3

35

200

370

GNW050-W24

￥92,000
10～50N・m

5～24

±3%+1digit

0.1

274

42

47

10

37.3

35

200

370

GNW100-W36

￥96,000
20～100N・m

10～36

±3%+1digit

0.1

331

42

69

14.5

37.3

35

250

640

GNW200-W36

￥103,000
40～200N・m

10～36

±3%+1digit

0.1

581

42

69

14.5

37.3

35

500

1,130

小売参考価格

トルク測定範囲

適応二面幅

トルク測定精度

最小表示単位

質量（g）

寸法 ： L

寸法 ： A

寸法 ： B

寸法 ： T1

寸法 ： T2

寸法 ： D

寸法 ： R

品番

GNW010-X0912

￥88,000
2～10N・m

9×12

±4%+1digit

0.01

192

42

24.9

21.6

37.3

35

330

GNW025-X0912

￥88,000
5～25N・m

9×12

±3%+1digit

0.1

192

42

24.9

21.6

37.3

35

340

GNW050-X0912

￥86,000
10～50N・m

9×12

±3%+1digit

0.1

243

42

24.9

21.6

37.3

35

430

GNW100-X0912

￥90,000
20～100N・m

9×12

±3%+1digit

0.1

292

42

24.9

21.6

37.3

35

510

GNW100-X1418

￥90,000
20～100N・m

14×18

±3%+1digit

0.1

283

42

32

26.6

37.3

35

570

GNW200-X1418

￥97,000
40～200N・m

14×18

±3%+1digit

0.1

534

42

32

26.6

37.3

35

1,070

GNW300-X1418

￥105,000
60～300N・m

14×18

±3%+1digit

0.1

634

42

32

26.6

37.3

35

1,210

小売参考価格

トルク測定範囲

差込角（X×Y）

トルク測定精度

最小表示単位

質量（g）

寸法 ： L

寸法 ： A

寸法 ： B

寸法 ： T1

寸法 ： T2

寸法 ： D

■  モンキヘッド ■  交換式ヘッド
適応二面幅 最大24mm 適応二面幅 最大36mm 差込角 9×12 差込角 14×18

D AB

L
R

T1 T2

■ モンキヘッド

T1 T2

Y

X

B D A

L■ 交換式ヘッド

9
12

14
18

9
12

14
18

交換ヘッド

スパナ交換ヘッド
差込角
9×12

No.GX０９１2-S０８～S17
小売参考価格
￥2,730～￥2,940

差込角
14×18

No.GX1418-S13～S24
小売参考価格
￥2,730～￥3,160

めがねレンチ交換ヘッド
差込角
9×12

No.GX０９１2-M０８～M17
小売参考価格
￥3,210～￥3,640

差込角
14×18

No.GX1418-M13～M24
小売参考価格
￥3,210～￥4,770

アダプタ交換ヘッド
14×18
▼

９×12

９×12
▼

14×18

No.GX０９１4
小売参考価格
￥2,440
No.GX1409
小売参考価格
￥2,870

クローフット交換ヘッド
差込角
9×12

No.GX０９１2-NS10～NS21
小売参考価格
￥2,730～￥2,940

※交換式ヘッド(GEW/GNWシリーズ)に対応

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

   No.74-21   2023.12(KTC)


