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EA723ND-6～-300
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ 寸法図

寸法

差込角 トルク範囲 最小目盛 重量

(インチ） (N ･m) (N ･m) B H T L(全長） （g)

EA723ND-6 1～6 0.1 222 260
EA723ND-13 3～13 290
EA723ND-20 4～20 21.5 300
EA723ND-50 10～50 0.5 308 520
EA723ND-100 20～100 1 387 750
EA723ND-50B 10～50 0.5 308 550
EA723ND-100B 20～100 387 770
EA723ND-140 30～140 450 820
EA723ND-200 40～200 34 17.8 526 1400
EA723ND-300 3/4 40～300 41.5 17.8 716 1890
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