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単位：mm●寸法図・各部の名称

WCDI-18D WCDI-35D

目量
（mm）

測定範囲
（mm）

広範囲精度※

（μm）＊
隣接誤差※

（μm）＊
繰返し精密度※

（μm）＊
測定子の有効
ストローク（mm） 換えロッド 換えワッシャ

0.002
10-18 12

5 3
0.9 1.0mmとび9本 0.5mm�1枚

18-35 15 1.2 2.0mmとび9本 0.5・1mm�各1枚

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず
＊ 付属のデジタルインジケータを含めた値です。

用途● 内径測定用機器
材質● 本体：スチール
特長● デジタルインジケータ付属
 ● デジタル表示で見やすい
電源 ● CR2032（リチウム電池）テス卜用1個付属

商品コード 品番 質量

NEW! 151870 WCDI-18D 300g

NEW! 151871 WCDI-35D 360g

海外生産を行っている商品です。

デジタルインジケータ付属

デジタルインジケータ標準装備。
この性能でこの価格、高コストパフォーマンスモデル！

NEW!

再 校 CMYK

DIGITAL BORE GAUGES
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