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（バイメタル式温度計）  

  バイメタル式温度計は、その構造がｼﾝﾌﾟﾙなので
 保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢に
 できています。また、表示を直読できるので
 工業用の用途ではガラス温度計に変わって
 その使用範囲が広がっています。
  バイメタルとは温度による膨張係数の異なる
 2種類の薄い金属を重ねて張合わせたもので
 膨張のトルクを利用して温度の表示・記録を行います。

 

・ﾌﾀ・ｹｰｽ材質  ＳＵＳ３０４ ・防滴構造 （単位mm)
・前面  普通ガラス
・感温部材質  ＳＵＳ３０４
・感温部径   8mm

測定範囲（℃） 感温部長さ １メモリ
ＡＢ－１ 60mm
ＡＢ－２ -30～50 100mm 1℃
ＡＢ－３ 150mm
ＡＢ－４ 200mm
ＡＢ－６ 50mm
ＡＢ－７ 0～100 100mm 2℃
ＡＢ－８ 150mm
ＡＢ－９ 200mm
ＡＢ－１１ 50mm
ＡＢ－１２ 0～150 100mm 2℃
ＡＢ－１３ 150mm
ＡＢ－１４ 200mm
ＡＢ－１６ 50mm
ＡＢ－１７ 0～200 100mm 5℃
ＡＢ－１８ 150mm
ＡＢ－１９ 200mm

○ 各部名称

φ8

51

PT1/2

18

ﾀﾞｲﾔﾙ径
　　φ90

φ101

感温部長




