
感度 ｻｲｽﾞ 重量
ＥＡ７３５Ｍ－１４ＧＥＡ７３５Ｍ－１４ＧＥＡ７３５Ｍ－１４ＧＥＡ７３５Ｍ－１４Ｇ 0.01mm/m 200X200X40mm 4.0kg
ＥＡ７３５Ｍ－１４ＨＥＡ７３５Ｍ－１４ＨＥＡ７３５Ｍ－１４ＨＥＡ７３５Ｍ－１４Ｈ 0.01mm/m 300X300X40mm 8.8kg
（精密レベル）

○ スチール製 ○ ＤＩＮ８７７に準ずる。
○ 計測面精密仕上げ ○ 調整ダイヤル付
○ 2方向プリズムカット
○ 気泡管付
○ 木製ケース付
○ 感度   気泡が動き出す時のことをいいます。

（側面）

（レベル面）

（一目盛り

調整ダイヤル



○ レベルと計測する対象物の部分は、同じ温度に
   するため数時間同じ場所に置いてください。
○ 全ての表面はきれいにしてください。
○ 適切に設置する時はレベルの長辺を少しずつ
   ｽﾗｲﾄﾞさせてください。
○ レベルは手による熱を避けてください。
○ レベルはランプの熱や太陽光の熱を避けてくだ
   さい。
○ 保護カバーガラスやブロックプレートを手で直接
   触れないでください。


