
■注意事項
・ 使用上の注意

・本製品は作業時に暗部や手元を照らす照明です。用途外の使用はしない。
・点灯中に発光部をのぞき込まない。目を傷めるおそれがあります。
・投げたり落としたり強い衝撃を与えない。故障の原因となる場合があります。
・防水仕様ではありません。雨中や水にぬれる場所では使用しない。
・電池の極性は正しく装着し、古い電池と新しい電池の併用はしないこと。
・マグネットと磁性体(磁石が吸着するもの)との間に手や指をいれない。
・乳幼児の手の届かない所に保管すること。
・分解、改造はしない。思わぬ事故につながるおそれがあります。

■各部名称

■使用方法

・ 点灯/消灯　消灯状態からスイッチを押すと、下記の様に切替わります。

消灯　 正面点灯 消灯 ヘッド部点灯

※ 点灯中にスイッチを軽く押すと、押している間は消灯します。
※ 同時点灯はできません。使用後は必ず消灯してください。

・ スタンド/フック  スタンド可動範囲 フック可動範囲

■電池の交換方法

① 電池カバーを取外します。
② 古い電池を取出し、新しい電池を入れます。

(電池の極性に注意して交換してください)
③ 電池カバーを取付けます。

■メンテナンス、保管

・ お手入れの際は柔らかい乾いた布をご使用ください。
・ 長期間使用しない場合は、電池を取外し、乾燥した室内にて保管してください。

■仕様

　正面　　：220ルーメン 　マグネット付(スタンド底部)、
　ヘッド部： 40ルーメン 　収納式フック
　正面　　：約 8時間 　単4電池ｘ3本(別売)
　ヘッド部：約25時間 　57(W)x30(D)x220(H)mm
　正面　　：COB LED1灯 　158.5g(電池含まず)
　ヘッド部：LED4灯
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[電池式]ＬＥＤ作業灯 取扱説明書
品番：EA758C-56B

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用の前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した
上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できるところへ保管してください。
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