
人生は冒険に満ちています。最高の瞬間を捉え記録するのに高速で大容量のストレ
ージがあれば、あらゆる動作が加速します。読み出し速度最大1050MB/秒**、書き
込み速度1000MB/秒**で、アクティブなライフスタイルにシームレスにフィットする
高速ドライブにコンテンツや作品を保存できます。最大3メートルの高さからの落下
保護3、IP65の防水、防塵3に加え、カラビナループでドライブを固定でき、5年間の
製品保証が付帯1しているので、出張や旅先にも安心して携帯できます。プロカメラマ
ンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム® ポータブル SSDは、優れ
た耐久性に高速ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレー
ジソリューションです。

サンディスク エクストリーム® ポータブル SSD
SSDパフォーマンスであらゆる動作を高速化

特長
• 高速NVMe™ソリッドステートパフォーマンス

を発揮するポータブルな大容量ドライブ
• 旧世代の約2倍高速
• 3メートルの高さからの落下保護、IP65の防

水・防塵、耐X線、耐衝撃性3

• 便利なカラビナループでベルトの穴やリュック
にドライブを固定

• ハードウェア暗号化搭載でプライベートコンテ
ンツを保護2

• USB Type-C™対応スマートフォンとの互換性
が高く、高速で簡単にバックアップ可能

• 5年間の製品保証1と耐久性の高いシリコンシ
ェルで保護を強化

• 世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブラ
ンド、サンディスク®製品

500GB、1TB、2TB、4TB*
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Western Digital Technologies, Inc.は、米大陸における実績
のある販売業者であり、SanDisk®製品のライセンスを取得し
ています。

サンディスク®はストレージの可能性を拡大しています。25年以
上にわたり、サンディスクのアイデアは、世界中の消費者や企業向
けの次世代ストレージソリューションを提供し、業界の変革に貢
献しています。

詳細については、www.sandisk.comをご覧ください

*  1GB = 1,000,000,000バイト、1TB=1,000,000,000,000バイト。実際のユーザー容量は若干少なくなります。
**  最大読み取り速度1050MB/秒、最大書き込み速度1000MB/秒。社内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下

する場合があります。1MB=1,000,000バイト。
1.  www.sandisk.com/wug。
2.  パスワード保護に256ビットAES暗号化を採用し、Windows 8、Windows 10、macOS v.10.9以降をサポートします（Macの場合はソフトウェアのダウンロードが必要です。 

www.sandisk.com/secureaccessをご覧ください）
3.  社内テストに基づく。IPEC 60529 IP 65：3分間の水流（30kPa）に耐えられることをテストしています。限定的な粉塵との接触で動作不良を起こすことはありません。使用前に、製品が

清潔で乾いていることを確認してください。

SanDisk、SanDiskのロゴ、SanDisk Extremeは、米国およびその他の国におけるWestern Digital Corporationまたはその関連会社の登録商標または商標です。USB Type-CはUSB 
Implementers Forumの商標です。NVMeのマークはNVM Express, Incの登録商標です。その他の商標は各所有者に帰属します。製品仕様は予告なしに変更されることがあります。写
真は、実際の製品と異なる場合があります。

©2023 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved. 09/23

サンディスク エクストリーム® ポータブル SSD
仕様
容量： 500GB、1TB、2TB、4TB*

外形寸法: 100.54 x 52.42 x 8.95 mm（3.96 x 2.06 x 0.35インチ）
動作時の温度範囲： 0°C～45°C

耐温度： –20°C～85°C

インターフェース： USB 3.2 Gen 2

耐久性： IP65の防水・防塵
耐衝撃： 最大1500G

耐振動： 5gRMS、10-2000 HZ

製品保証： 5年間1、[米国のみ] 5年間限定[ROW]1


