
仕 様 書 

  今後改良のため、予告なく変更することがあります。 
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Bluetooth
® 

 
ユニット 

ＢＴＵ－１００ 

使 用 電 源 

消 費 電 流 

通 信 方 式 

出 力 

通 信 距 離 

対応プロファイル 

対応コーデック 

定 格 出 力 

周 波 数 特 性 

外 装 

Ｓ ／ Ｎ 比 

ひ ず み 率 

使用温度範囲 

寸 法 

質 量 

付 属 品 

適 合 品 

 

 

用 途 ・ 特 徴 

 

 

 

ＤＣ１２Ｖ組込機器本体より受電 

３５ｍＡ 

Bluetooth

® 

 

標準規格ｖｅｒ．４．１ 

Bluetooth

® 

 

標準規格Ｐｏｗｅｒ Ｃｌａｓｓ ２ 

最大１０ｍ ※使用環境により異なります。 

Ａ２ＤＰ 

ＳＢＣ 

－２０ｄＢＶ 

２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（偏差＋０．５ｄＢ －２ｄＢ）１ｋＨｚ基準 

ケース：メッキ鋼板 

７０ｄＢ以上 

１％以下 

０℃～＋４０℃ 

幅６３ｍｍ 高さ１６ｍｍ 奥行き１１３ｍｍ（接続部含まず） 

約１３０ｇ 

取扱説明書（保証書付）×１、ユニット表示ラベル大×１、ユニット表示ラベル小×１ 

ワイヤレスアンプ   ＷＡ－３６１、ＷＡ－３６２、ＷＡ－８６２シリーズ 

           ＷＡ－３７１、ＷＡ－３７２、ＷＡ－８７２シリーズ 

ワイヤレスメガホン ＴＷＢ－３００シリーズ、車載用ミキサーアンプ ＮＸ－９５００ 

本機は、ワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetoothユニ 

ットです。Bluetooth対応のスマートフォン、音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。

再生機器からの音声制御（音量調節等）が可能です。 

ＬＥＤ制御出力を有しており、組み込み先へ ペアリング待機・完了の出力が可能です。 

パスコード機能を有しており、意図しないペアリングを防止できます。 
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環境対応品（ＲｏＨＳ６物質対応） 

 


