
EA763CS-3
　　スピーカー

特徴
●ホーンスピーカに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカの
　 優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
●スピーカユニットには防滴コーン紙を採用しています。
●スピーカ接続コードにコンセント方式を採用し、出力の整合が容易に行えます。
●室内スピーカとして空間にフィットする斬新なデザインです。
●非常放送設備委員会認定品ですので、非常放送設備のスピーカとして使用できます。
●屋内はもちろんアーケード・アミューズメント施設・駐車場など幅広く使用できます。

仕様
●防水性能…IPX4
●外形サイズ…300×202mm
●口径サイズ…289×190mm
●全長サイズ…300mm
●定格入力…15W
●定格インピーダンス…670Ω(15W) 1kΩ(10W) 2kΩ(5W)・L級
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ハイインピーダンス100系)
●音響パワーレベル…p=97dB(1W)
●使用ユニット…φ12cmダイナミックスピーカ 8Ω
●出力音圧レベル…101dB(1m1W)
●再生周波数帯域…150Hz～15kHz 偏差20dB
●重量…約2.7kg

※IPX4
　防塵性規格：X（特性表示なし）
　防水性規格：4（水の飛沫（あらゆる方向からの噴霧）に対して保護します。）
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寸法図

単位：mm
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