
テーブル面

アームをベースに差し込みます。ベースにクランプを取付けます。 クランプで締め込み、テーブルに固定します。 つまみを回して固定します。

※任意の高さで固定することができ
　ます。

※テーブルの厚さによって
　クランプを取付ける穴を
　変えてください。

③ベース

③ベース

⑦六角穴付きボルト

④クランプ

②天板×1枚耐荷重　8kg

①アーム

①アーム×1個

④クランプ×1個

⑥六角レンチ×1個

③ベース×1個

⑤ゴムシート×1枚（4個）

⑦六角穴付きボルト×2本〔M9.5×13〕

⑧プラスネジ×4本〔M4×6〕

緩む

しまる

アームが落ちないように
しっかりと固定します。

組立て部品

使用ボルト

使用ボルト

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

ノートPCアーム(CR-LANPC1シリーズ)組立説明書

完成図

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー、マイナスドライバー

⑦六角穴付きボルト〔M9.5×13〕

 ベースをテーブル面に取付けます。
 ※取付け可能なテーブル側面の幅は15mm～100mmです。1 ベースにアームを取付けます。2

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-LANPC1など）と
　下記の部品番号（①～⑧）と部品名（天板など）をお知らせください。
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アームに天板を取付けます。3 天板にゴムシートを
貼り付けます。4 ノートパソコンを天板に乗せ、ケーブルをケーブル受けで止めて完成です。5

②天板

⑤ゴムシート

※設置するノートパソコンに合わせて、ゴムシート
　を貼る位置を決めます。

⑧プラスネジ
ノートパソコン

ケーブル受け

ケーブル受けを矢印の方向にずらします。1

ケーブル受けにケーブルを通します。2

ケーブル受けを元に戻します。3

⑧プラスネジ〔M4×6〕

180°

200°

180°

アーム各部の固さ調節の仕方、及び可動範囲

30°
80～
280mm

緩む 緩む締まる

マイナス
ドライバー

キャップをはずし、六角レンチでネジを締め付けて調節
します。

キャップをはずし、六角レンチでネジを締め付けて調節
します。

六角レンチでネジを締め付けて調節します。キャップをはずし、六角レンチでネジを締め付けて調節
します。

マイナス
ドライバー①アーム

①アーム

①アーム

①アーム
緩む

⑥六角レンチ
⑥六角レンチ

締まる
締まる

緩む
締まる

緩む

締まる

つまみを緩めると、アーム
の高さを調節することがで
きます。
高さを調節した後は、しっ
かりと締め込んで固定します。

使用ボルト



BI/AB/TTDaU h t t p s：/ /www . s a nwa . c o . j p /

安全の為に注意していただく点

!

!

!

!

本製品を、振動のある所に置くの
は避けてください。

8kgを越えるノートパソコンは乗
せないでください。

アーム部に物を置かないでください。

室温の元で操作してください。

以上の点に注意して取扱ってください。

!

!

!

!

落下する恐れがあるので、机の天板の外にディスプレイが出る状態での使用は
さけてください。

可動部分で指をはさまない様に
お気をつけください。

その他・・・

キャップ以外の物を取外さないで
ください。

キャップ
取外しOK

机

机の外
キャップ
取外しOK


