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（ドラフトゲージ)

◆ 仕様
測定範囲 測定メモリ 精度

＋0.1～－0.5mbar 0.02mbar 0.02mbar

◆ 特徴
  ・早く正確に煙突内のドラフトや燃焼室内のオーバーファイヤーのドラフトを
   測定できます。
  ･一定量の排ガスの流れが効果的な燃焼には不可欠です。
  ・ボイラー、溶鉱炉の製造者の取扱説明書によく目を通してください。
  ・煙突内のドラフトを測定する正しいい位置はドラフトレギュレーターから
   最低１５cm離れた位置でたいていの場合、テストホールがついています。

メモリ

本体  １２５Ｘ８５Ｘ１９０（h)mm

吸入管 φ７×115mm

指針

ﾎｰｽ 全長 約２m以上


