
ＥＡ７７０Ｇ
（マノメーター ＨＤＭ）

■ 仕様
測定範囲 測定メモリ 精度
0～30mbar 0.1mbar 0.2mbar

● 特徴
  ・換気装置におけるドラフト、あるいはガス本管の圧力を測定します。
  ・すばやく正確に、ガス暖房や空調の分野で正圧、負圧ドラフトを測定します。
  ・マノメーターの全高  ３８０mm
  ・本体  プラスチック製

吸入管   φ７×115mm

本体  35X49X380(H)mm
        バルブ部分 38mm突出

メモリ

測定液

上部バルブ
（負圧測定時ﾁｭｰﾌﾞ取付け部）

下部バルブ
（正圧測定時ﾁｭｰﾌﾞ取付け部）

メモリ調整ネジ

ﾎｰｽ全長  約1350mm

吸入管内径Φ5.3mm



（真正面） （側面） （真後面）


