
DJ-PB27
DJ-PB20(B/Y/W)

特定小電力トランシーバー
交互通話専用

交互通話中継器対応

免許・資格
不要

交互通話中継対応

濡れた手でつかんでも大丈夫、IP54相当の防塵・防沫。
ポリカーボネート製で頑丈なボディ。IP54の詳細は弊社HPのFAQコーナーをご参照ください。

自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、ホール内とホール・厨房間のように２系統
で通話ができるデュアルオペレーションなどビジネスユーザー向け機能が充実。

故障に気づかず通話を聞き漏らすことが無くなるイヤホンの断線検知機能を採用（特許出願中）

単三乾電池３本だからできる、長時間通話と４００ｍＷの大音量。

収納時に場所をとらない回転収納型の高性能アンテナ。

DJ-P20、PA20シリーズの電池パック、充電器やマイクがそのまま使えて乗り換えに便利。

実物大

アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは：

DJ-PB27

DJ-PB20

クラス最小・最軽量が自慢です。

ビジネスシーンにもおススメの、スタイリッシュなトランシーバー。

W: ホワイト Y: イエロー B: ブラック

カラー ： ブラックのみ
60時間 80時間

26時間 36時間

22時間 27時間

※日本メーカー製単三乾電池３本、回転アンテナ式単信特小無線機、付属品含まず。2014年1月現在

EBP-70

EBP-25NH

3.7V 1000mAh

アルカリ乾電池

内蔵スピーカー イヤホン

3.6V 800mAh

EDC-162/158R
EDC-109J EDC-115

EDC-184A

EDC-158A

EBP-70
EBP-25NH

2.5時間

対応
充電器

2時間 12時間

※上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、
　ご使用の条件によって大きく異なる場合があります。

※上記の時間は放電状態のパックを満充電するときのおおよその目安です。お使いの充電器に
　よっても変化します。寒冷時の充電や使用は、電池の保温にご留意ください。炎天下での無線機
　や電池の放置は絶対に避けてください。 

防塵・防沫

Li-Ion

Ni-MH

■ 使用時間の目安 （DJ-PB20/PB27共通） ■ 充電時間の目安
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