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※外観及び仕様は改良のため､お断りなく変更することがあります。

●本カタログ内容は 2023年3月現在のものです。
＊AD5709TL-ADJC-XX-XXX-XXXXX

＊14523A

標準価格￥2,500（税抜）

AD-5709TL

最大8ステップの時間設定が可能.自動くり返し機能 （1～999回または無限回）

防水性能 IPX7※水に強い防水タイマー

（ ほぼ 実寸大 ）

IPX7※とは IEC（国際電気標準会議）で標準化された規定で､常温の水深1mの静水において30分間の防水性能を保持することができます

●最大8ステップまでのタイマー時間をメモリー
1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶ができ､順番に
動作させることが可能です。

●自動くり返し機能
タイマー時間を設定後､くり返し回数を設定することができ､
くり返し回数は1から999回または無限回の設定が可能です。
さらに動作中に残りのくり返し回数を表示することができます。
（*各ステップのくり返し回数は設定できません。1回のみです）

設置方法
マグネット､フック穴（壁掛）､ストラップ穴（ストラップは付属な
し）

●ポーズ（一時停止）機能
途中休憩や中断中にタイマー動作を
一時停止し､また再開することができます。

●リロード機能
設定したアラーム時間を再表示します。

●カウントアップ機能
0から99分59秒までカウントアップタイマー
として使用できます。

●ブザーと赤色LEDランプでアラーム

新製品ニュース
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使用例（ステップ数が5種類の例）

くり返し回数（1から999回または無限回設定できます）
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厨房・調理時間手洗い・消毒衛生管理

理化学実験・研究

プレゼンテーション

ステップ＆自動くり返し
100分形防水タイマー

・競技

治療･高齢者介護

製造・作業工程

スポーツ・競技

リハビリテーション

複数の薬や点眼・点滴の時間間隔


