
ＥＡ８０１Ａ-5
（電気ドリル）

■ 手軽に使える電気ドリルの入門機
■ キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用
■正転・逆転機能付

＜仕様＞

・最大穴あけ能力 木工   １３mm
鉄工   １０mm

・チャック能力 0.8～10mm

・回転数 2,100min‐1（回/分）
・電源 単相  １００Ｖ
･電流 2.5A
・消費電力 240Ｗ
・サイズ 216×60×200ｍｍ
・質量 １．０kg
･コード長 2.0m


