
EA810TE-3
電動はつりハンマー

　　　　　　　　　　

＜仕様＞ （付属品）
●電源…AC100V・500W ◇SDSプラスシャンク3種
●打撃数…0～3200回/分 　　　・ブルポイント　14×250mm
●無段変速 　　　・コールドチゼル　20×150mm
●サイズ…320×195(H)mm 　　　・カッタ　40×150mm
●重量…3.2kg ◇ケース
●2心・・5m

SDSプラスシャンク専用
◆使いやすいコンパクトボディ

◆握りやすく、滑りににくい
　　　　ソフトタッチのシリンダカバー

◆無段変速機構付き
　タイル剥がしから目地落とし・コンクリートの各種ハツリ作業まで、
　用途に合わせて打撃数を調整できます。

320mm

195m

◆先端工具の刃先角が8段階（45°ごと）
に
　設定できる角度調整機構採用
　先端工具装着のまま作業しやすい位置に
　グリップを回転できます。

(使用例）
　冷暖房工事、配管配線工事、衛生設備工事、機械装置のすえ付け、
　給排水工事、屋根工事、内装工事、座席のすえ付け、港湾設備工事、
　その他　土木建設補修工事

■用途･･･
　　コンクリートの破砕、はつり、
　　剥がし、溝堀り、角出し、溝切り、切断

◆軽量　3.2kg


