
キャリングケース付（プラスチック製） ケース・バッテリー2個・充電器付 

能力 ： 普通ボルト: M 6 ～ M 14（インパクトドライバー） 
　　　高力ボルト: M 6 ～ M 12（インパクトドライバー） 
能力 ： 普通ボルト: M 6 ～ M 16（インパクトレンチ） 
　　　高力ボルト: M 6 ～ M 12（インパクトレンチ） 
定格電圧 ： DC18 V （充電式専用バッテリー） 
回転数 ： 0 ～ 1,300 / 2,000 / 2,800 min-1（回転/分） 
打撃数 ： 0 ～ 1,100 / 2,600 / 3,200 min-1（回/分） 
最大トルク（ドライバー／レンチ）： 170 N・m ／ 185 N・m 
質量 ： 1.5kg（バッテリー含）＊1 
振動3軸合成値 ネジ締め・ボルト締め時 ： 13.6 m/s2 
充電時間＊2 ： 約23分（空→75％ターボ充電） 
　　　　　　約45分（空→フル充電） 
振動3軸合成値はEN60745-2に準拠 
＊1 ： 2.0Ahバッテリー装着時　＊2 ： 4.0Ahバッテリー使用時 

NEW!

 
能力 ： 普通ボルト: M 6 ～ M 14（インパクトドライバー） 
　　　高力ボルト: M 6 ～ M 12（インパクトドライバー） 
能力 ： 普通ボルト: M 6 ～ M 16（インパクトレンチ） 
　　　高力ボルト: M 6 ～ M 12（インパクトレンチ） 
定格電圧 ： DC18 V （充電式専用バッテリー） 
回転数 ： 0 ～ 1,300 / 2,000 / 2,800 min-1（回転/分） 
打撃数 ： 0 ～ 1,100 / 2,600 / 3,200 min-1（回/分） 
最大トルク（ドライバー／レンチ）： 170 N・m ／ 185 N・m 
質量 ： 1.7kg（バッテリー含） 
振動3軸合成値 ネジ締め・ボルト締め時 ： 13.6 m/s2 
充電時間 ： 約44分（空→75％ターボ充電） 
　　　　　約75分（空→フル充電） 
振動3軸合成値はEN60745-2に準拠 

キャリングケース付（プラスチック製） ケース・バッテリー2個・充電器付 
L-BOXX 136　￥6,000（標準付属品のみ専用のインレイ付属） 

L-BOXX 136　￥6,000（標準付属品のみ専用のインレイ付属） 
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6.35mm六角軸ビット 

12.7mm角ドライブソケット 
（ソケット別売） 

 
能力 ： 普通ボルト: M 6 ～ M 14（インパクトドライバー） 
　　　高力ボルト: M 6 ～ M 12（インパクトドライバー） 
能力 ： 普通ボルト: M 6 ～ M 16（インパクトレンチ） 
　　　高力ボルト: M 6 ～ M 12（インパクトレンチ） 
定格電圧 ： DC18 V （充電式専用バッテリー） 
回転数 ： 0 ～ 1,300 / 2,000 / 2,800 min-1（回転/分） 
打撃数 ： 0 ～ 1,100 / 2,600 / 3,200 min-1（回/分） 
最大トルク（ドライバー／レンチ）： 170 N・m ／ 185 N・m 
質量 ： 1.7kg（バッテリー含） 
振動3軸合成値 ネジ締め・ボルト締め時 ： 13.6 m/s2 
充電時間 ： 約35分（空→75％ターボ充電） 
　　　　　約55分（空→フル充電） 
振動3軸合成値はEN60745-2に準拠 

キャリングケース付（プラスチック製） ケース・バッテリー2個・充電器付 
L-BOXX 136　￥6,000（標準付属品のみ専用のインレイ付属） 

6.35mm六角軸ビット 

12.7mm角ドライブソケット 
（ソケット別売） 

6.35mm六角軸ビット 

12.7mm角ドライブソケット 
（ソケット別売） 

 
 
能力 ： 普通ボルト: M12 ～ M24 
能力 ： 高力ボルト: M12 ～ M20 
定格電圧 ： DC18 V （充電式専用バッテリー） 
回転数 ： 0 ～ 1,900 min-1（回転/分） 
打撃数 ： 0 ～ 2,100 min-1（回/分） 
最大トルク ： 650 N・m 
角ドライブ寸法 ： 12.7mm 
質量 ： 3.0kg（バッテリー含） 
振動3軸合成値 ボルト締め ： 12.5 m/s2 
充電時間 ： 約39分（空→75%ターボ充電） 
　　　　 ： 約65分（空→フル充電） 
振動3軸合成値はEN60745-2に準拠 

キャリングケース付（プラスチック製） ケース・バッテリー2個・充電器付 

《先端工具別売》 

L-BOXX 136　 標準付属品のみ専用のインレイ付属） 

 
 
能力 ： 普通ボルト: M10 ～ M18 
能力 ： 高力ボルト: M10 ～ M14 
定格電圧 ： DC18 V （充電式専用バッテリー） 
回転数 ： 0 ～ 2,400 min-1（回転/分） 
打撃数 ： 0 ～ 3,400 min-1（回/分） 
最大トルク ： 250 N・m 
角ドライブ寸法 ： 12.7 mm 
質量 ： 1.9kg（バッテリー含） 
振動3軸合成値 ボルト締め ： 17.8 m/s2 
充電時間 ： 約39分（空→75%ターボ充電） 
　　　　 ： 約65分（空→フル充電） 
振動3軸合成値はEN60745-2に準拠 

キャリングケース付（プラスチック製） ケース・バッテリー2個・充電器付 

《先端工具別売》 

L-BOXX 136　￥6,000（標準付属品のみ専用のインレイ付属） 

キャリングケース付（プラスチック製） ケース・バッテリー2個・充電器付 

能力 ： 普通ボルト: M 6 ～ M 14（インパクトドライバー） 
　　　高力ボルト: M 6 ～ M 12（インパクトドライバー） 
能力 ： 普通ボルト: M 6 ～ M 16（インパクトレンチ） 
　　　高力ボルト: M 6 ～ M 12（インパクトレンチ） 
定格電圧 ： DC18 V （充電式専用バッテリー） 
回転数 ： 0 ～ 2,800 min-1（回転/分） 
打撃数 ： 0 ～ 3,600 min-1（回/分） 
最大トルク（ドライバー／レンチ）： 160 N・m ／ 180 N・m 
質量 ： 1.5kg（バッテリー含） 
振動3軸合成値 ネジ締め ： 9.5 m/s2 
充電時間＊1 ： 約65分（空→フル充電） 
振動3軸合成値はEN60745-2に準拠 
＊1 ： 2.0Ahバッテリー装着時 
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￥62,000GDX 18V-EC ￥40,000GDX 18V-180
コードレスインパクトドライバー（インパクトレンチ兼用） 
ボッシュ独自の 2in1インパクト 
ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能！ 
４.０Ahバッテリー１個、２.０Ahバッテリー１個付 
ETP（防じん・防滴機構）搭載 
高効率ECモーター（ブラシレスモーター） 
暗所の作業に威力を発揮、LEDライト 

コードレスインパクトドライバー（インパクトレンチ兼用） 
ボッシュ独自の 2in1インパクト 
ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能！ 
超高容量6.0Ahバッテリー2個付 
ETP（防じん・防滴機構）搭載 
高効率ECモーター（ブラシレスモーター） 
暗所の作業に威力を発揮、LEDライト 

■GDX 18V-EC6、GDX 18V-EC、GDX 18V-180型のソケット取付けについて 
注意 ： 市販のインパクトレンチ用ソケットは、メーカーによって寸法公差が異なるため、お買い求め後初期に取付けが堅い場合がございます。その場合でも、ソケット内面の寸法が12.7㎜角であれば取付けは可能です。 

EAN: 316514084357706019B9156

EAN: 316514066204806019B9150

(H) 240X(W) 158mmDimensions

￥66,000GDX 18V-EC6
￥27,000GDX 18V-ECH（本体のみ） 

EAN: 316514073614506019B9152

バッテリー容量 

リチウムイオン 

6.0Ah

コードレスインパクトドライバー（インパクトレンチ兼用） 
インパクトレンチでドライバービットが使える2in1 
ピンタイプソケット、ドライバービットが使用可能 
（ドリル系のアクセサリーは取付け不可） 
超高容量6.0Ahバッテリー2個付 
ETP（防じん・防滴機構）搭載 
高効率ECモーター（ブラシレスモーター） 
暗所の作業に威力を発揮、LEDライト 

EAN: 316514088281106019B9159

(H) 240X(W) 158mmDimensions

￥66,000GDX 18V-ECP6
￥27,000GDX 18V-ECPH（本体のみ） 

EAN: 316514090442106019B915A

バッテリー容量 

リチウムイオン 

6.0Ah

(H) 240X(W) 158mmDimensions ＊2

バッテリー容量 

リチウムイオン 

2.0Ah
バッテリー容量 

リチウムイオン 

4.0Ah

EAN: 49696558099861619JB0268

バッテリー容量 

リチウムイオン 

5.0Ah

EAN: 316514057203306019B1300

(H) 262X(W) 250mmDimensions

コードレスインパクトレンチ 
高容量5.0Ahバッテリー2個付 
最大締め付けトルク650N・m 
普通ボルトM12～M24まで幅広く対応 
H鋼への高力ボルト、本管の仮締めに 
正転・逆転機構 

GDS 18V-LIHTS
GDS 18V-LIHT（本体のみ） 

EAN: 316514075734806019D8150

バッテリー容量 

リチウムイオン 

5.0Ah

EAN: 316514075947206019D81B1

(H) 246X(W) 163mmDimensions

コードレスインパクトレンチ 
高容量5.0Ahバッテリー2個付 
高効率のECモーター（ブラシレスモーター）採用 
最大締め付けトルク250N・m 
普通ボルトM10～M18まで幅広く対応 
正転・逆転機構 

￥69,500GDS 18V-EC 250
￥28,000GDS 18V-EC 250H（本体のみ） 

コードレスインパクトドライバー（インパクトレンチ兼用） 
ボッシュ独自の 2in1インパクト 
ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能 
2.0Ahバッテリー2個付 
ハイパワー180N・m 
バッテリーを保護するECP機能搭載 
LEDライト 

バッテリー容量 

リチウムイオン 

2.0Ah

EAN: 316514093979906019G5250

(H) 234X(W) 171mmDimensions
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