
充電式　ドライバードリル
EA813CC-2B

＜仕様＞
●バッテリー…3.6V
●充電時間…18分
●最大トルク…5.0Nm（51kgf/cm）
●回転数…低速：200rpm、高速：600rpm
●穴あけ能力…機械ねじ：M5、木ねじ：φ3.8×38mm
●サイズ…134×210mm
●重量…450g

3.6Ｖ

LEDライト付
電池パック×2個付

◇最大トルク5Nm　◇高速/低速切替機構
◇正逆転切替スイッチ
◇細かなトルク調整が可能な21段クラッチ
◇安心の電池多動保護回路内蔵

（ストレート形状）（ピストル形状）

（付属品）
・電池パック×2個　　　・充電器
・ケース　　　　　　　　　 ・No.2プラスビット

■替バッテリー…EA813H-1

ストレート　　　　　ピストル形に作業に合わせ簡単形状変更！

268mm

（ストレート形状）（ピストル形状）

電気工事や修理作業、製品の組立に便利です。

スピンドルロック付で
手廻しドライバとしても使用可能

軽量＆コンパクト！！
狭い場所での作業に
便利です。


