
品名：ELJ-30ELJシリーズ

屋外用

３０W

580g

3,900 lm

EL J - 30製品仕様

品番 ELJ-30

消費電力 30 W

定格電圧 AC 100V

定格周波数 50/60 Hz

寸法
(外径・全長)

160×200 mm

質量 1,610 g

色温度 6,500 K

全光束 3,900 lm

平均演色評価数 Ra≧80

使用温度範囲 -20℃～40℃

定格寿命 25,000 時間

消費電力 全光束

質量

従来のレフランプの代替
小さくて軽くて、長寿命なLED投光器
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単位：ｌｘ

設置条件：設置高さ１．５ｍ

挟んで使う
100Vアース付きコードなので
届いてすぐ使えます

従来型のレフランプの代用
としておすすめです。特殊反
射板使用の為、たった30W
で驚きの明るさ。付属クラン
プでどの角度も明るく出来
ます。

● おすすめポイント ●

鏡面仕上げの
反射板効果で照度抜群！

(クランプ付属)

100V
5Mアース付きコード

ver2021101

https://elj.co.jp/

㈱エコライティング・ジャパン
製造元 販売元

https://elj.co.jp/

