
品名：MKO-150MKOシリーズ

特殊レンズ採用・高輝度・多目的
遠距離照射型LED投光器

屋外用

１５０W

18,000 lm

MKO -150製品仕様

品番 MKO-150

消費電力 150 W

定格電圧 AC 100V

定格周波数 50/60 Hz

寸法
(縦・横・奥行き)

345×416×126 mm

質量 7.4 kg

色温度 6,500 K

全光束 18,000 lm

平均演色評価数 Ra≧80

使用温度範囲 -20℃～40℃

定格寿命 40,000 時間

消費電力

全光束

※ 落 下 防 止 ワ イ ヤ 付 属

● おすすめポイント ●

特殊レンズ効果により遠くまで
明るい。床接地面ゴム付きなの
で床に直接置いたり、高天井に
使用したり用途色々。

100V
アース付き4.5Mコード

● 背面●

電源ユニットが1個1個
分離している安心設計

15M先で驚異の
200ルクス！

材質
■本体：6063アルミニウム ■アーム：鉄
■安定器取付ステイ：鉄 ■ガード：ステンレス
■レンズ：ポリカーボネイト ■落下防止ワイヤ：ステンレス
■落下防止ワイヤリング：ステンレス

アースが付いた
安心プラグ採用

●コード ●

ver2021101

https://elj.co.jp/

㈱エコライティング・ジャパン
製造元 販売元
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