
コード長 重量
ＥＡ８１５ＧＡ－３１ １０m 2.0ｋｇ
ＥＡ８１５ＧＡ－３２ ２０m 3.5ｋｇ
（アース付延長コード）

○ 防雨・防塵型
    （コンセントキャップ付）
○ 電線仕様  ＳＶＣＴ 2.0Ｘ3
○ 電線許容電流   ２２Ａ
○ コンセント  １５Ａ Ｘ３個
○ 定格…15A・125V　（1500W）


