
延長コード
EA815GF-10、-20

品番 長さ 重量
EA815GF-10 10m 1.2kg
EA815GF-20 20m 2.4kg

●定格…15A・125V （1500Wまで）
●VCT1.25m㎡×2心
●コード外径…9.6mm
●コンセント数…1個
●コードを束ねたまま使用すると加熱し、火災の原因になり危険です。
　 必ず伸ばしてお使いください。

★VCTケーブルを使用しているため、屋外で使用する電動工具等に最適。
　電気芝刈り機、噴霧器、植木バリカンなどに・・・

但し、水のかかるところで使用すると絶縁低下を生じ、
感電の原因となり危険です。プラグ、コンセント部は
防水仕様ではありません。


