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MEIKOSHA CO.,LTD.明 工 社株式会社
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三 角 法
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品 番 電気用品の記号
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横形ＯＡ用抜け止め接地タップ８コ口

ハーネスプラグ付（ＶＣＴ）
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（ガラス繊維入り）
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蓋 中 駒

大頭丸平小ねじ

タッピンねじＰタイトなべ

マグネット

パイロットランプ

ケーブル(Ｓ－ＶＣＴ)

床下用ハーネスプラグ
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ブッシング

ポリプロピレン樹脂

ポリプロピレン樹脂
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色：白色半透明

接地側極

接地極

接地極

刃刃受穴

極配置寸法

（マグネット･ランプ付）
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２mm ３心 (接地線のみ0.75mm ) 色：白(白,黒,緑)２２

6 9 10２ ２ケーブル２mm ３心 (接地線のみ0.75mm )
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