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品 名三角法
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し
な
い
で
く
だ
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い
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い
く
だ
さ
い
。
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け
て
く
だ
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は
さ
ん
だ
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、
固
定
し
た
り

○
コ
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伸
ば
し
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お
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以
下
で
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

○
雨
水
、
油
、
金
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粉
等
の

か
か
る
場
所
で
の
ご
使
用

○
コ
－
ド
の
上
に
物
を
置
い
た
り

ご
注

意
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蓋中駒
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色：別表による

色：別表による

色：青

難燃性ＡＢＳ樹脂

難燃性ＡＢＳ樹脂

ユリア樹脂

7
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2 3

1コ－ドプロテクタ－ 1 色：別表による塩化ビニル樹脂

1パイロットランプ ネオン管 １００Ｖ用

5
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N

スパコンタップ６コ口

2マグネット

1１５Ａスライドスイッチ 色：別表による
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6
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極配置寸法

刃

接地側極

極配置寸法

刃受穴 ＭＲ７４５９Ｔ３

ＭＲ７４５９Ｔ３Ｂ

器台・蓋外郭・15Aスライドスイッチ・

白

黒

品 番 コ－ドプロテクタ－・コード付ムービープラグ・ プラグコマの色

青

4 9

19 2１.８ｍｍ ２心 色：別表による

8 11 色：別表による外郭：塩化ビニル樹脂

(スライドスイッチ、マグネット、ランプ、コ－ド３ｍ）

保護被覆付ビニル平行コ－ドの色

保護被覆付ビニル平行コ－ド
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耐トラッキングタイプ

コ－ド付ム-ビ-プラグ
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注)２０１３年１月１２日以前に製造された
製品には、電安法マークの近傍に『コ』
の表示がない場合があります。
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