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理処質材数個番部
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三 角 法

単位ｍｍ 作 成

定 格

明 工 社株式会社

電気用品の記号
別表による

原紙はＡ２サイズ

（マグネット･ランプ付）

摘 要部 品 名
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２
３
４
５
６

１
１

７

器 台
蓋 外 郭
蓋 中 駒

１大頭丸平小ねじ
タッピンねじＰタイトなべ

マグネット

ＵＬ９４ Ｖ-０
ＵＬ９４ Ｖ-０

ユリア樹脂

炭 素 鋼 線
黄 銅 線

ニッケルめっき
Ｍ４×８
φ３×１８

ニッケルめっき

１ ネ オ ン 管 １００Ｖ用パイロットランプ

４

４
２

ポリカーボネート樹脂
ポリカーボネート樹脂

色：白
色：白

色：グレー

１ ２ｍｍ ３心 色：白(白, 黒, 緑/黄又は緑)２９

１１５Ａ接地ラインプラグ
（耐トラッキングタイプ）

８
色：黒

外郭：塩化ビニル樹脂 色：白

品 番 有効長（Ｌ）
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刃

極配置寸法

接地極 接地側極

有効長(Ｌ)〔別表による〕

刃受穴
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接地側極
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ＭＲ７７０４ＴＪＫ１

ＭＲ７７０４ＴＪＫ３

ＭＲ７７０４ＴＪＫ５

２０１１年１１月２５日

横形ＯＡ用接地タップ ４コ口

１１０ 電安法ラベル（延長コードセット） 合成紙（ユポ） 地色：青、文字の色：白

中駒：ユリア樹脂
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コード（ＥＭ－ＱＯＣＴＦ）

耐トラッキング接地プラグ付（ＥＭ－ＱＯＣＴＦ）
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