
充電式LEDチューブライト

マグネットでくっつけ・フックで引掛け、灯部が回転
防雨型 マグピタチューバー

スリム・軽量・頑丈で明るく長時間点灯の優れ物！！

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。　
※本製品は簡易照明です。常設で使用しないでください。

■共通仕様
●充電電源　DC5V/2.0A
●電池寿命　約500回

■形状・サイズ （単位 ： ㎜）

LED10W

LED3W

LED5W

※上記照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※連続点灯時間とは、当社測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの時間です。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

充電式LEDチューブライト

マグネットでくっつけ・フックで引掛け、灯部が回転
防雨型 マグピタチューバー

スリム・軽量・頑丈で明るく長時間点灯の優れ物！！

点滅 ・ SOSチョイ足し

アウトドアや作業現場で明かりのチョイ足し

灯部回転 360度

USB出力
（5V1A）

micro
USB差込口
（充電用）

フック
（φ44）

マグネット

チョイ 1
フックで引掛け

◆◆◆機能のチョイ足し◆◆◆

チョイ 2
マグネットでくっつける

チョイ 3
灯 部 回 転

チョイ 4
モバイルバッテリー

チョイ
足し!

チョイ
足し!

チョイ
足し!

チョイ
足し!

内装工事 工事現場 車両整備 アウトドア 夜  釣  り

使用環境温度
－10℃～40℃

球寿命
40000時間

定格光束
1180Lm

620Lm
310Lm

（HIGH）
（MID）
（LOW）

1m照度
360Lx
260Lx
100Lx

（HIGH）
（MID）
（LOW）

バッテリー
リチウムイオン 3.7V 10.4Ah
充電時間

10時間

連続点灯時間
9～10時間

13～14時間
60～61時間

（HIGH）
（MID）
（LOW）

光源色
昼光色（6500K）

演色性
Ra 71

LMTW-10CH
JANコード／4937305-06289-0
梱　包　数／内10･外20　元払発送単位／5
標準価格（税別）  32,000円
●質量　420g

（LMTW-5CH） 227
（LMTW-3CH） 162

（LMTW-7CH） 291
（LMTW-10CH） 358

57 マグネット
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点灯スイッチ

USB出力 
5V1A
micro
USB差込口
(充電用)

358㎜長さ

（1m）…（1m）…360Lx 260Lx 100Lx

（5m）……（5m）……1515Lx 1010Lx 44Lx

（2m）……（2m）……95Lx 65Lx 25Lx

（3m）……（3m）……45Lx 30Lx 10Lx

（4m）……（4m）……25Lx 20Lx 6Lx

〈中心照度〉〈中心照度〉

（HIGH） （MID） （LOW）

水平140度　垂直 240度照射角

LED7W
定格光束

600Lm
283Lm
110Lm

（HIGH）
（MID）
（LOW）

連続点灯時間
8時間

14時間
30時間

（HIGH）
（MID）
（LOW）

LMTW-7CH
JANコード／4937305-06159-6
梱　包　数／内10･外20　元払発送単位／10
標準価格（税別）  17,000円
●質量　320g

291㎜長さ

　162㎜長さ

　227㎜長さ

（1m）…（1m）…140Lx 70Lx 30Lx

（5m）………（5m）………77Lx 33Lx 11Lx

（2m）……（2m）……40Lx 20Lx 8Lx

（3m）……（3m）……15Lx 8Lx 4Lx

（4m）……（4m）……10Lx 5Lx 2Lx

〈中心照度〉〈中心照度〉

（HIGH） （MID） （LOW）

水平140度　垂直 240度照射角

バッテリー
リチウムイオン 3.7V 7.8Ah
充電時間

7時間

LMTW-3CH
JANコード／4937305-06157-2
梱　包　数／内10･外20　元払発送単位／10
標準価格（税別）  11,000円
●質量　175g

（1m）……（1m）……60Lx 30Lx 15Lx

（5m）………（5m）………33Lx 11Lx － 

（2m）……（2m）……15Lx 8Lx 3Lx

（3m）………（3m）………7Lx 4Lx 2Lx

（4m）………（4m）………4Lx 2Lx 1Lx

〈中心照度〉〈中心照度〉

（HIGH） （MID） （LOW）

水平140度　垂直 240度照射角

定格光束
260Lm
130Lm

60Lm

（HIGH）
（MID）
（LOW）

連続点灯時間
5時間
9時間

18.5時間

（HIGH）

（MID）

（LOW）

バッテリー
リチウムイオン 3.7V 2.6Ah
充電時間

1.5時間

LMTW-5CH
JANコード／4937305-06158-9
梱　包　数／内10･外20　元払発送単位／10
標準価格（税別）  14,500円
●質量　250g

（1m）…（1m）…120Lx 60Lx 30Lx

（5m）………（5m）………66Lx 33Lx 1Lx

（2m）……（2m）……30Lx 15Lx 7Lx

（3m）……（3m）……15Lx 7Lx 3Lx

（4m）………（4m）………8Lx 4Lx 2Lx

〈中心照度〉〈中心照度〉

（HIGH） （MID） （LOW）

水平140度　垂直 240度照射角

〈共通付属品〉
 USBケーブル

※USB-ACアダプターは
　付属していませんので
　市販品をご用意ください。

定格光束
458Lm
225Lm

90Lm

（HIGH）
（MID）
（LOW）

連続点灯時間
5.5時間

9時間
19.5時間

（HIGH）
（MID）
（LOW）

バッテリー
リチウムイオン 3.7V 5.2Ah
充電時間

3.5時間

屋外型充電式

1m照度
140Lx

70Lx
30Lx

（HIGH）
（MID）
（LOW）

1m照度
60Lx
30Lx
15Lx

（HIGH）
（MID）
（LOW）

1m照度
120Lx

60Lx
30Lx

（HIGH）
（MID）
（LOW）

HIGH MID LOW

1m照度 360Lx 1m照度 260Lx 1m照度 100Lx

HIGH MID LOW

1m照度 140Lx 1m照度 70Lx 1m照度 30Lx

HIGH MID LOW

1m照度 60Lx 1m照度 30Lx 1m照度 15Lx

HIGH MID LOW

1m照度 120Lx 1m照度 60Lx 1m照度 30Lx

商品詳細

演色性
Ra 74

演色性
Ra 74

演色性
Ra 74
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