
ＥＡ８１５ＺＸ－１１～－１７ ○ 一次電圧  ２００Ｖ、２２０Ｖ
（電源トランス） ○ 二次電圧  １００Ｖ、１１０Ｖ

○ 単相○ 静電ｼｰﾙﾄﾞ付
端子ネジ(mm)

容量 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 一次/二次 絶縁種類 重量（kg) 形状
ＺＸ－１１ ２００ＶＡ 108 117 75 73 48 6X10 4 118 4 A 4.4 V
ＺＸ－１２ ３００ＶＡ 128 110 97 70 68 6.5X12 5 131 4 A 5.3 V
ＺＸ－１３ ５００ＶＡ 146 122 110 74 76 6.5X12 5 145 4 A 7 V
ＺＸ－１４ ７５０ＶＡ 146 150 110 92 76 6.5X12 5 145 4 A 9.2 V
ＺＸ－１５ １ｋＶＡ 146 180 110 122 76 6.5X12 5 145 4 E 12.2 V
ＺＸ－１６ 1.5ｋＶＡ 180 170 120 114 10X20 190 4 E 19 V
ＺＸ－１７ ２ｋＶＡ 180 190 120 134 10X20 190 4 E 22 V
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