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適 合 材

金属サンドイッチパネル

穿孔可能材
�ガルバリウム鋼板を使用した
金属系サイディングボード
鉄板（4㎜まで）
ステンレス鋼板※1
デッキプレート鋼板※2
アルミ

※1��ステンレス用のドリ
ルでセンター穴をあ
け、スーパーメタル
コア用センタードリ
ルをガイドにして穴
をあけてください。

※2��デッキプレート鋼板
の断続切削の場合
は、耐久が低下する
ことがあります。

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラス

Sシャンク SDSプラス

カッター

有効長:130mm
カッター長:160mm

センタードリル

ポリクリックガイドバー250
（センタードリルに付属）

ガイドバー320（オプション）

有効長:130mm
カッター長:160mm

カッター

ポリクリックガイドバー250
（センタードリルに付属）

ガイドバー320（オプション）

センタードリル

刃先径（㎜）

25 45

刃先径（㎜）

50 220

カッター

スーパーメタルコア用
ガイドバー320（オプション）

ポリクリックガイドバー250

パッケージ

厚さ130mm
まで使用可能!!

厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけに最適！！ 適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用で�
お使いください

セット組み合わせ例

特  長

φ
9.
3

φ
9.
3

ＳＭコア寸法図

刃先径49以下

刃先径50以上

（45）
225（CD長さ）

160

293

（36）
225（CD長さ）

160

295

●�カッターの振れの軽減の為に、ガイドプレートを必ず使用してください。�
（カッターに付属。）（64ページ）
●�ガイドプレートが摩耗した場合は、新しい物に交換してください。ガイドプレートが摩耗した
状態で穿孔した場合、刃先が振れる可能性があります。

ガイドプレート中心部のゴムも交換が可能です。
（コアガイドプレートブッシュ�[PCGPB]�本体価格170円）

（刃先形状）

ガイドバー320組み合わせ例

◆   カッターのみの交換で大変経済的。
◆   厚みのある金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。
◆   別売りのガイドバー320（PCSMGB320）を使用する事により、 

厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。

ご使用上の注意

スーパーメタルコア
ドリルの動画です

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です


