
EA824ME-3～ME-16
[六角穴付ﾎﾞﾙﾄ用] 沈めﾌﾗｲｽ

○ 材質  ＨＳＳ
○ 六角穴付ﾎﾞﾙﾄ沈めを加工する為のﾌﾗｲｽです。

呼称 案内径(D1) 案内長(l1) 外径(D) 刃長(l) 全長(L) ｼｬﾝｸ径(d)

EA824ME-3 3 3.2 4 5.9 6 38 6
EA824ME-4 4 4.2 5 7.4 8 45 6
EA824ME-5 5 5.2 7 8.9 10 53 6
EA824ME-6 6 6.2 8 10.4 12 60 8
EA824ME-8 8 8.2 10 13.4 14 69 10
EA824ME-10 10 10.3 12 16.8 16 76 12
EA824ME-12 12 12.3 14 18.8 18 85 12

廃番 EA824ME-14 14 14.3 16 24 20 90 12
廃番 EA824ME-16 16 16.3 18 26 22 100 12


