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ＥＡ８４５ＡＤ－０～ＡＤ－９ 可能板厚 ﾎｲｰﾙ角度
（ＥＡ８４５ＡＤ用  替刃） ＡＤ－０ 2～3mm 120°

ＡＤ－１ 2～4mm 127° 取扱中止
○ ﾎﾙﾀﾞｰ付です。 ＡＤ－２ 2～6mm 135°
○ 材質  ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ ＡＤ－３ 4～8mm 140° 取扱中止
◆ ブレードの交換 ＡＤ－４ 6～10mm 145°
    交換の際はプライヤーでホルダーを引き抜いてください。 ＡＤ－５ 6～12mm 150° 取扱中止

ＡＤ－６ 6～12mm 155°
ＡＤ－７ 10～19mm 157°
ＡＤ－８ 19～25mm 160° 取扱中止
ＡＤ－９ 19～25mm 165°

○ ホイールはソロバンの玉のような
   形状をしています。そのため
   サイズにより角度が異なります。
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