
コードレスパイプソー
CR 36DYA形36V-4.0Ah

※2022年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（コードレスパイプソー）
＊装着のブレードは別売（No.164 コードNo.0032-4685 ¥21,400）、（コードNo.0037-1203 ¥7,800）です。
  標準付属品は、No.163 コードNo.0032-4684 ¥16,000です。

モルタルライニング鋳鉄管が切断可能！

コードレス
パイプソー

※

200A
対応
200A
対応

即切断
準備に手間いらず
業界初



（標準付属）ブレードホルダ

強度約１.５倍！※2

（標準付属）ブレードホルダ

強度約１.５倍！※2

※4

別売部品

Cordless Reciprocat ing Saw CR 36DYA

HiKOKI（ハイコーキ）販売店

本カタログの内容は2022年7月現在のものです。 SD-H1626  Printed in Japan FF-Y（M）

こちらからでもアクセスできます。

スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。

「電動工具総合カタログ」

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済
みの蓄電池を最寄りのHiKOKI（ハイコーキ）販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

（発行元）
〒108-6018東京都港区港南二丁目15番１号（品川インターシティA棟18階）
TEL（03）5783-0626　FAX（03）5783-0706

東 京 支 店（03）5753-7703

（06）7167-3644
中 部 支 店
関 西 支 店
四 国 支 店

（03）6374-5687
北海道支店

関 東 支 店
北 陸 支 店
中 国 支 店
九 州 支 店

東 北 支 店

03-5539-0253
市外局番

携帯電話、IP電話からも
ご利用頂けます。

携帯電話、IP電話からは
ご利用頂けません。
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無負荷ストローク数

形名
仕様

標準付属品

直流ブラシレスモーター 単相直巻整流子モーター

UC 18YDL2（冷却機能付）
約40

ステンレス：0～1,000　　低速：0～1,200
オ　ー　ト：0～1,000　　高速：0～2,000 800～2,000
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電圧 - 容量
電源 V
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電流
消費電力
コード m

形名
充電時間※6

鋼管 外径216、ステンレスパイプ 外径216、鋳鉄管：モルタルライニング有 外径165、モルタルライニング無 外径216

BSL 36B18 単相 100
12
1,150
2心・2.5

36-4.0/18-8.0

機体寸法（全長×高さ×幅）

マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕使用可能蓄電池※5

蓄電池

充電器

ストローク量

質量

湾曲ブレード（No.163/300mm）・チェンバイス・六角棒スパナ・電池カバー 湾曲ブレード（No.163/300mm）・チェンバイス・六角棒スパナ

CR 36DYA CR 22Y

616×165×115（BSL 36B18装着時） 491×106×101
4.8（BSL 36B18装着時、チェンバイス除く） 4.1（コード、チェンバイス除く）

コードレスパイプソー CR 36DYA形
2WP 希望小売価格¥151,500（税別）
マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕（BSL 36B18）・
急速充電器（UC 18YDL2）・ケース付

NN 希望小売価格¥86,000（税別）
蓄電池・充電器・ケース別売

36V

「AC品同等のハイスピード切断を実現」
切断スピード比較（目安）※2 条件▶材料：SGP管（150A）、湾曲ブレードNo.163、ハンドル推力：70N

コードレス
CR 36DYA

AC
CR 17Y（S）

0 10 20 30 40 50

約41秒

約41秒

※2

切断スピードAC品と

同等

準備に手間いらず即切断

薄のこ刃用
ブレードホルダ（A）
コードNo.305700
¥1,600
（刃厚0.9～1.3mm
ブレード取付用）

ロングチェーン
コードNo.310314
¥8,300
（パイプ把握能力
φ400mm）

　

パイプソー CR 22Y形
希望小売価格¥86,000（税別） ケース付

※1 2022年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（コードレスパイプソー）  ※2 当社AC品：電子セーバソー CR 17Y（S）との比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。  ※3 数値は参考値です。電池の状態や条件に
より異なります。  ※4 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内（BSL 3660は1,000回以内）の電池を保証します（ただし、いずれか先に到達するまでの期間）。取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に
基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。  ※5 従来の蓄電池（BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ）はご使用になれません。  ※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

●1充電当たりの作業量（目安）※3（BSL 36B18使用）

●保護カバー付●４モード（ステンレス/オート/低速/高速）切替機能で多彩な作業に対応

�カット約 �カット約
使用ブレード：No.163、高速モード

SGP管（150A）

�カット約
使用ブレード：No.163、ステンレスモード

ステンレス管（150A）
ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード（250mm）、高速モード

モルタルライニング鋳鉄管（100A）

水や粉じんから
蓄電池を保護！

オートモード＋トリガ変速可能で
切込みが入れやすい！

業界初コードレスパイプソー
※1

●標準付属チェーンで200Aをクランプ可能！

●標準付属チェーンで200Aをクランプ可能！●標準付属チェーンで200Aをクランプ可能！

ステンレスモード搭載で
ブレード寿命約１.５倍！※2

AC品も
同時発売




