
CORDLESS RECIPROCATING SAW  CR 18 DA /  CR 12 DA

別売

別売部品

コードレスセーバソー

断熱材用セーバソーブレード

�������形

X  P

マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕(BSL 36A18）・
急速充電器（UC 18YDL2）・ケース付
(XP)

N  N

蓄電池・充電器・ケース別売

(NN)
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L  S

リチウムイオン蓄電池(BSL 1240M）・
急速充電器（UC 12SL）・ケース付
(LS)

N  N

蓄電池・充電器・ケース別売

(NN)
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CR 18DA

CR 12DA

※1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します（ただし、
       いずれか先に到達するまでの期間）取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、
      保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
※2 従来の蓄電池（BSL 3620/3626/3660およびBSL 14XXシリーズ）はご使用になれません。
※3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
※4 2020年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（急速充電器）

● 305mm（2入）
コード No.����������

● 400mm
コード No.���������

発泡ウレタンの切断に最適

セーバソーブレード／
ジグソーブレード一覧
こちらからアクセス
できます。

※1

動画はこちら

本カタログの内容は2020年7月現在のものです。 SD-H1562  Printed in Japan FZ-Y(M)

こちらからでもアクセスできます。

環境配慮型製品の開発で、
低炭素社会へ。

工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

HiKOKI（ハイコーキ）販売店

スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。

「電動工具総合カタログ」

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済
みの蓄電池を最寄りのHiKOKI（ハイコーキ）販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

急速充電器
UC 18YDL2

冷却機能付

業界最速充電 速さで選ぶなら断然ハイコーキ！
ぜひ充電スピードを体感してください！

実用充電
(80%)
BSL 36A18
使用時

分
約

分
約

満充電
BSL 36A18
使用時

※4

低騒音 45約

能　　力

モーター

形名

仕様

標準付属品

無負荷ストローク数

UC 18YDL2（冷却機能付） UC 12SL
実用充電約19　満充電約25 約 60

直流モーター

0～3,200

13

min-1

（回/分）

mm
mm
kg

-

mm

-

-

-

-

分

V-Ah

軟鋼パイプ
木　材
軟鋼板

形名
電圧 - 容量

形名
充電時間※3

BSL 1240M
10.8-4.0

BSL 36A18
36-2.5/18-5.0

機体寸法（全長×高さ×幅）

スライド式リチウムイオン電池
10.8V（BSL 12XXシリーズ）

マルチボルト蓄電池、
スライド式リチウムイオン電池
18V（BSL 18XXシリーズ）

使用可能蓄電池
※2

蓄電池

充電器

ストローク量

質量

CR 18DA CR 12DA

335×158×74（蓄電池装着時）
1.5（蓄電池装着時）

350×172×84（蓄電池装着時）
1.9（蓄電池装着時）

外径 50
厚さ 50
厚さ 12

急速充電器UC 12SL・
ブレード（No.107、No.5）・
ケース・電池カバー

急速充電器（冷却機能付）
UC 18YDL2・
ブレード（No.107、No.5）・
ケース・電池カバー

dB（従来機比 約-7dB）
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のこ感覚で手
ささっと使える！
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CR 18DA

350m
m

335m
m

ツールレスベース調整 LEDライト内蔵

使いやすく、疲れにくいバランス設計
全長が短く重心が手元にあるため、バランスがよく、取り回しやすい！

ツールレスブレード交換
スパナやドライバー不要！回して差すだけの簡単交換！
さらに、アタッチメント無しでジグソーブレードの取付も可能！

重心
重心

※1  数値は参考値です（材料や条件により異なります）　

回して
差すだけ

2
ブレードを
突き当たるまで
差し込む

ブレードホルダを
矢印の方向に回す

1

ジグソーブレード

セーバソーブレード

どちらも取付可能 !
(ブレード上下逆方向取付もOK!)

（クロス取付形状タイプのみ）

アタッチメント
不要！

ブレード有効長を
ツールレスで調整可能

ベース調整がすぐにできる

スイッチを入れると
自動で点灯

刃先を明るく照らす

ベースロックボタンを押すと
ベースを前後に調整可能

のこ感覚で手

CR 12DA

ささっと使える！、

※11充電当たりの切断量（目安）（BSL 1240M使用）

��約 カット ���約 カット

切断材料：2×4材
木材切断

切断材料：φ19.1×T1.2 
鉄パイプ切断

※11充電当たりの切断量（目安）（BSL 36A18使用）

���約 カット ���約 カット

切断材料：2×4材
木材切断

切断材料：φ19.1×T1.2
鉄パイプ切断

CR 18DA

CR 12DA
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