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●設置場所

縦方向取付け時：屋外/屋内、壁面・ポール、高さ0.8～1.5m
横方向取付け時：半屋外/屋内、壁面・天井、高さ3.0m以内
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2-φ4 ネジ対応

センサーレンズ間中心

コード穴 φ20
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●センサー部 設置場所

屋外 / 室内 （壁面・ポール）
高さ：地面から80～100cm
取付距離：1～11m（屋外）　/　1～15m（室内）

※センサーレンズ間とリフレクター中心の高さを合わせ、警戒線を水平に取付けてください。

警戒線

80～100cm

屋外1～11m
室内1～15m


